
如需現貨或客製報價，請立即聯絡我們！

®
 C

O
PYR

IG
H

T 2016 ED
M

U
N

D
 O

PTIC
S, IN

C
. ALL R

IG
H

TS R
ESERVED

 9/16

www.edmundoptics.com.tw/telecentrics

SINGAPORE: +65-6273-6644

KOREA: +82-2-769-4600

CHINA: +86-0755-2967-5435

TAIWAN: +886-4-22936309 

Edmund Optics® BROCHURE

遠心鏡頭

全球設計與支援   |   快速原型設計

批量生產與報價

創新始於此. . .



    TitanTL 遠心鏡頭

• 最高達 242mm 的大視場選擇

• 傳感器尺寸: 1/1.8", 2/3", 1" 及 4/3"

• 遠心度 0.1 度

TECHSPEC® TitanTL 遠心鏡頭

Primary Magnification PMAG: 0.151X 0.077X 0.050X 0.037X
Max. Camera Sensor Format: 1/1.8" 1/1.8" 1/1.8" 1/1.8"
Horizontal FOV, 1/2" Sensor: 42.4mm 83.6mm 129.4mm 172.4mm
Horizontal FOV, 1/1.8" Sensor: 47.8mm 94.0mm 145.6mm 193.9mm
Horizontal FOV, 2/3" Sensor: – – – –
Horizontal FOV, 1" Sensor: – – – –
Horizontal FOV, 4/3" Sensor: – – – –
Working Distance: 111mm 224mm 287mm 379mm
Depth of Field (20 lp/mm, f/8): ±17.1mm ±66.2mm ±159.4mm ±284.2mm
Aperture (f/#): f/8 - f/16 f/8 - f/16 f/8 - f/16 f/8 - f/16
Numerical Aperture NA, Object Side: 0.0094 0.0048 0.0031 0.0023
Resolution, Image Space MTF, f/8: 70 lp/mm @ 35% 70 lp/mm @ 44% 70 lp/mm @ 40% 70 lp/mm @ 45%
Typical Telecentricity @ 520nm: <0.1° <0.1° <0.1° <0.1°
Typical Distortion @ 520nm: <0.04% <0.19% <0.03% <0.09%
Coating: λ/4 MgF2 @ 520nm λ/4 MgF2 @ 520nm λ/4 MgF2 @ 520nm λ/4 MgF2 @ 520nm
Number of Elements (Groups): 6 (4) 6 (4) 6 (4) 6 (4)
Rear Filter Diameter: 12.7mm 12.7mm 12.7mm 12.7mm
Lens Mount: C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount
Stock No. #34-000 #34-001 #34-002 #34-003
Mount Stock No. #56-026 N/A N/A N/A

TECHSPEC® TitanTL 遠心鏡頭

Primary Magnification PMAG: 0.184X 0.093X 0.060X 0.045X
Max. Camera Sensor Format: 2/3" 2/3" 2/3" 2/3"
Horizontal FOV, 1/2" Sensor: 34.7mm 68.5mm 105.9mm 140.8mm
Horizontal FOV, 1/1.8" Sensor: 39.1mm 77.0mm 119.2mm 158.4mm
Horizontal FOV, 2/3" Sensor: 47.8mm 94.1mm 145.7mm 193.7mm
Horizontal FOV, 1" Sensor: – – – –
Horizontal FOV, 4/3" Sensor: – – – –
Working Distance: 110mm 222mm 284mm 374mm
Depth of Field (20 lp/mm, f/8): ±11.5mm ±45.1mm ±107.7mm ±192.1mm
Aperture (f/#): f/8 - f/22 f/8 - f/22 f/8 - f/22 f/8 - f/22
Numerical Aperture NA, Object Side: 0.0115 0.0058 0.0038 0.0028
Resolution, Image Space MTF, f/8: 70 lp/mm @ 36% 70 lp/mm @ 40% 70 lp/mm @ 40% 70 lp/mm @ 35%
Typical Telecentricity @ 520nm: <0.1° <0.1° <0.1° <0.1°
Typical Distortion @ 520nm: <0.05% <0.10% <0.08% <0.05%
Coating: λ/4 MgF2 @ 520nm λ/4 MgF2 @ 520nm λ/4 MgF2 @ 520nm λ/4 MgF2 @ 520nm
Number of Elements (Groups): 6 (4) 6 (4) 6 (4) 6 (4)
Rear Filter Diameter: 25.4mm 25.4mm 25.4mm 25.4mm
Lens Mount: C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount
Stock No. #34-005 #34-006 #34-007 #34-008
Mount Stock No. #56-026 N/A N/A N/A

Lens Selection
Max Field
of View

Sensor Size
1/1.8" 2/3" 1" 22.5mm

59.7mm #34-000 #34-005 #34-010 #34-015
118mm #34-001 #34-006 #34-011 #34-016
182mm #34-002 #34-007 #34-012 #34-017
242mm #34-003 #34-008 #34-013 #34-018

TECHSPEC® TitanTL 遠心鏡頭專為需要大視場的機器視覺系統

與度量應用而設計。此款鏡頭支援最大尺寸的大型傳感器，

鏡頭背面設有後側濾光片支撐架，可供輕鬆整合濾光片。在 

118mm、182mm 以及 242mm 的 FOV 版本上，整合的安裝承靠

可輕鬆固定各種鏡頭。TECHSPEC®  TitanTL  遠心鏡頭具有多個墊

片，可依相機傳感器位置的差異而調整，亦有可調式光圈與 3 個

固定螺釘鏡頭架，可供簡單旋轉對準相機。典型應用包括汽車與

電子設備的檢測與測量和計測運用。注意：各鏡頭隨鏡附詳盡的

檢測報告。
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    TitanTL 遠心鏡頭

尺寸 Units: mm

PMAG A B C D Bolt Circle on Mounting Flange

0.151X 79 138.6 42 – –

0.077X 150 244.8 42 200 8x ɸ8mm Thru on ɸ180mm

0.050X 208 383.1 42 260 8x ɸ8mm Thru on ɸ240mm

0.037X 266 525.9 42 298 8x ɸ8mm Thru on ɸ280mm

0.184X 79 145.5 42 – –

0.093X 150 251.7 42 200 8x ɸ8mm Thru on ɸ180mm

0.060X 208 389.9 42 260 8x ɸ8mm Thru on ɸ240mm

0.045X 266 520.1 42 298 8x ɸ8mm Thru on ɸ280mm

0.268X 79 161.7 42 – –

0.136X 150 267.9 42 200 8x ɸ8mm Thru on ɸ180mm

0.088X 208 405.8 42 260 8x ɸ8mm Thru on ɸ240mm

0.066X 266 536.3 42 298 8x ɸ8mm Thru on ɸ280mm

0.377X 79 185.8 42 – –

0.191X 150 292.1 42 200 8x ɸ8mm Thru on ɸ180mm

0.124X 208 429.6 42 260 8x ɸ8mm Thru on ɸ240mm

0.093X 266 560.5 42 298 8x ɸ8mm Thru on ɸ280mm

A

B

DC

Mounting Flange

Lens Mount

TECHSPEC® TitanTL 遠心鏡頭

Primary Magnification PMAG: 0.268X 0.136X 0.088X 0.066X
Max. Camera Sensor Format: 1" 1" 1" 1"
Horizontal FOV, 1/2" Sensor: 23.9mm 47.2mm 72.9mm 96.9mm
Horizontal FOV, 1/1.8" Sensor: 26.9mm 53.0mm 82.0mm 109.0mm
Horizontal FOV, 2/3" Sensor: 32.8mm 64.8mm 100.2mm 133.2mm
Horizontal FOV, 1" Sensor: 47.8mm 94.2mm 145.8mm 193.8mm
Horizontal FOV, 4/3" Sensor: – – – –
Working Distance: 110mm 223mm 286mm 377mm
Depth of Field (20 lp/mm, f/11): ±7.8mm ±30.7mm ±72.8mm ±130.9mm
Aperture (f/#): f/11 - f/22 f/11 - f/22 f/11 - f/22 f/11 - f/22
Numerical Aperture NA, Object Side: 0.0122 0.0062 0.0040 0.0030
Resolution, Image Space MTF, f/11: 50 lp/mm @ 30% 50 lp/mm @ 40% 50 lp/mm @ 40% 50 lp/mm @ 40%
Typical Telecentricity @ 520nm: <0.1° <0.1° <0.1° <0.1°
Typical Distortion @ 520nm: <0.05% <0.13% <0.05% <0.05%
Coating: λ/4 MgF2 @ 520nm λ/4 MgF2 @ 520nm λ/4 MgF2 @ 520nm λ/4 MgF2 @ 520nm
Number of Elements (Groups): 6 (4) 6 (4) 6 (4) 6 (4)
Rear Filter Diameter: 25.4mm 25.4mm 25.4mm 25.4mm
Lens Mount: C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount
Stock No. #34-010 #34-011 #34-012 #34-013
Mount Stock No. #56-026 N/A N/A N/A

TECHSPEC® TitanTL 遠心鏡頭

Primary Magnification PMAG: 0.377X 0.191X 0.124X 0.093X
Max. Camera Sensor Format: 22.5mm 22.5mm 22.5mm 22.5mm
Horizontal FOV, 1/2" Sensor: 17.0mm 33.5mm 51.8mm 68.9mm
Horizontal FOV, 1/1.8" Sensor: 19.1mm 37.7mm 58.3mm 77.5mm
Horizontal FOV, 2/3" Sensor: 23.3mm 46.1mm 71.2mm 94.8mm
Horizontal FOV, 1" Sensor: 34.0mm 67.1mm 103.6mm 137.8mm
Horizontal FOV, 4/3" Sensor: 45.9mm 90.6mm 140.1mm 186.3mm
Working Distance: 110mm 221mm 284mm 374mm
Depth of Field (20 lp/mm, f/11): ±4.0mm ±15.2mm ±37.0mm ±64.5mm
Aperture (f/#): f/11 - f/22 f/11 - f/22 f/11 - f/22 f/11 - f/22
Numerical Aperture NA, Object Side: 0.0171 0.0087 0.0056 0.0042
Resolution, Image Space MTF, f/11: 50 lp/mm @ 21% 50 lp/mm @ 35% 50 lp/mm @ 40% 50 lp/mm @ 40%
Typical Telecentricity @ 520nm: <0.1° <0.1° <0.1° <0.1°
Typical Distortion @ 520nm: <0.05% <0.11% <0.07% <0.04%
Coating: λ/4 MgF2 @ 520nm λ/4 MgF2 @ 520nm λ/4 MgF2 @ 520nm λ/4 MgF2 @ 520nm
Number of Elements (Groups): 6 (4) 6 (4) 6 (4) 6 (4)
Rear Filter Diameter: 25.4mm 25.4mm 25.4mm 25.4mm
Lens Mount: C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount
Stock No. #34-015 #34-016 #34-017 #34-018
Mount Stock No. #56-026 N/A N/A N/A



    PlatinumTL 遠心鏡頭

尺寸

Primary Magnification PMAG: 0.28X 0.5X 1.7X 0.367X 0.55X 0.9X

Length (A): 203.8mm 174.9mm 189.5mm 163.5mm 182.5mm 199.8mm

Front Diameter (B): 60.5mm 50.0mm 60.0mm 70mm 62mm 65mm

Back Diameter (C ): 33.5mm 33.5mm 46.0mm 43.5mm 43.5mm 53mm

TECHSPEC® PlatinumTL 遠心鏡頭

Primary Magnification PMAG: 0.28X 0.5X 1.7X 0.367X 0.55X 0.9X

Max. Sensor Size: 2/3" 2/3" 2/3" 1" 1" 1"

Field of View, 1" Sensor: N/A N/A N/A 34.9mm 23.3mm 14.2mm

Field of View, 2/3" Sensor: 31.8mm 17.7mm 5.2mm 24mm 16mm 9.8mm

Field of View, 1/2" Sensor 23.1mm 12.9mm 3.8mm 17.5mm 11.6mm 7.1mm

Working Distance: 180mm 173mm 123mm 169mm 150mm 111mm

Depth of Field:  ±6.9mm @ f/10
(20% @ 20 lp/mm)

 ±2.1mm @ f/10
(20% @ 20 lp/mm)

 ±0.18mm @ f/10
(20% @ 20 lp/mm)

 ±1.1mm @ f/10
(20% @ 20 lp/mm)

 ±1.6mm @ f/10
(20% @ 20 lp/mm)

 ±0.65mm @ f/10
(20% @ 20 lp/mm)

Numerical Aperture NA, Object Side: 0.023 0.041 0.083 0.017 0.018 0.045

Resolution, Full Field: 72 lp/mm @ >40% 72 lp/mm @ >40% 72 lp/mm @ >25% 72 lp/mm @ <40% 72 lp/mm @ >40% 72 lp/mm @ >40%

Typical Telecentricity @ 588nm: <0.030° <0.050° <0.080° <0.035° <0.030° <0.070°

Typical Distortion @ 588nm: 0.006% 0.006% 0.02% 0.003% 0.007% 0.035%

Aperture (f/#): f/6 - f/22 f/6 - f/22 f/6 - f/22 f/6 - f/16 f/6 - f/16 f/6 - f/22

Number of Elements (Groups): 10 (7) 10 (7) 10 (7) 10 (7) 10 (7) 10 (7)

Filter Thread: M58 x 0.75 M46 x 0.75 M58 x 0.75 M67 x 0.75 M58 x 0.75 M62 x 0.75

Weight: 722g 424g 748g 627g 627g 854g

Coating: 425-675nm BBAR 425-675nm BBAR 425-675nm BBAR 425-675nm BBAR 425-675nm BBAR 425-675nm BBAR

Mount: C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount

Stock No. #62-933 #62-932 #63-232 #88-602 #88-603 #62-901

Mount Stock No. #63-442 #63-442 #63-233 #89-721 #89-721 #56-025

• <0.1˚ 遠心角度

• 在傳感器的整個成像區域內，以72 lp/mm

 實現高對比度

• 高光通量f/6設計
TECHSPEC® PlatinumTL 遠心鏡頭專為半導體與電子裝置檢測、

量測與計測應用而設計。這些遠心鏡頭具有業界最大的高光通量

f/#、小於0.1°的遠心角度以及小於0.1%的畸變。我們的28.7mm

對角線傳感器尺寸鏡頭與Kodak 4MP 1.3”傳感器及其他較大尺寸

的傳感器（7µm像素，4k線掃描相機）相容。TECHSPEC® Plat-

inumTL 遠心鏡頭能產生無與倫比的對比度水準，從而以最高的

量測準確度帶來最優的影像品質。這些鏡頭非常適用於高振動環

境，並具有可選的埋頭固定螺釘，用於將光圈穩固的固定到位。
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    PlatinumTL 遠心鏡頭

C B

A

我們的網站上提供2D與3D圖檔

TECHSPEC® PlatinumTL  遠心鏡頭 *C-Mount version is 1" Max. Format

Primary Magnification PMAG: 0.9X 0.5X 0.28X

Max. Sensor Size: 28.7 (diagonal)* 28.7 (diagonal)* 28.7 (diagonal)*

Working Distance: 111mm 175mm 182mm

Horizontal FOV, 2/3" Sensor: 9.8mm 17.7mm 31.8mm

Horizontal FOV, 1.2" Sensor: 16.9mm 30.49mm 54.9mm

Horizontal FOV, 28.7mm Sensor: 31.9mm 57.75mm 103.6mm

Resolution @ f/6: 72 lp/mm @ >40% 72 lp/mm @ >45% 72 lp/mm @ >40%

Typical Telecentricity @ 588nm: <0.070° <0.055° <0.035°

Typical Distortion @ 588nm: 0.035% 0.020% 0.012%

Aperture (f/#): f/6 - f/22 f/6 - f/22 f/6 - f/22

Filter Thread: M62 x 0.75 M86 x 1.0 M132 x 0.75

C-Mount (17.5mm) Stock No. #62-901 #62-911 #62-921

F-Mount (46.5mm) Stock No. #62-902 #62-912 #62-922

M42 x 1.0 (6.56mm) Stock No. #62-903 #62-913 #62-923

M42 x 1.0 (19.53mm) Stock No. #62-904 #62-914 #62-924

Mount Stock No. #56-025 #63-441 #63-440

尺寸

Primary Magnification PMAG: 0.9X 0.5X 0.28X

Mount: C-Mount F-Mount M42 x 1.0 M42 x 1.0 C-Mount F-Mount M42 x 1.0 M42 x 1.0 C-Mount F-Mount M42 x 1.0 M42 x 1.0

Stock No. #62-901 #62-902 #62-903 #62-904 #62-911 #62-912 #62-913 #62-914 #62-921 #62-922 #62-923 #62-924

Flange: 17.5mm 46.5mm 6.56mm 19.53mm 17.5mm 46.5mm 6.56mm 19.53mm 17.5mm 46.5mm 6.56mm 19.53mm

Length (A): 199.8mm 170.8mm 210.7mm 197.8mm 172.9mm 143mm 184mm 171.1mm 197.5mm 167.6mm 208.5mm 195.5mm

Front Diameter (B): 65mm 65mm 65mm 65mm 90mm 90mm 90mm 90mm 138.6mm 138.6mm 138.6mm 138.6mm

Back Diameter (C): 53mm 55mm 53mm 53mm 50mm 55mm 50mm 50mm 50mm 55mm 50mm 50mm



    GoldTL 遠心鏡頭

D

B C

4mm

E

A

Focus

Iris

C-Mount Thread

Techspec® goldTL 遠心鏡頭 *Horizontal  

Primary Magnification PMAG: 1.0X 0.73X 0.5X 0.36X 0.25X 0.18X 0.125X 0.09X 0.08X 0.064X

Field of View, 2/3" CCD*: 8.8mm — 17.6mm — 35.2mm — 67.4mm — 110.0mm —

Field of View, 1/2" CCD*: 6.4mm 8.8mm 12.8mm 17.6mm 25.6mm 35.2mm 49.0mm 70.4mm 80.0mm 100.0mm

Max. Sensor Format: 2/3" 1/1.8" 2/3" 1/1.8" 2/3" 1/2" 2/3" 1/2" 2/3" 1/1.8"

Working Distance: 98 - 123mm 98 - 123mm 117 - 142mm 117 - 142mm 161 - 186mm 161 - 186mm 132 - 182mm 132 - 182mm 170 - 220mm 170 - 220mm

Res. (MTF Image Space @ 
f/10):

>50% @
40 lp/mm

>65% @
40 lp/mm 

>55% @
40 lp/mm

>70% @
40 lp/mm 

>55% @
40 lp/mm

>60% @
40 lp/mm 

>45% @
40 lp/mm

>60% @
40 lp/mm 

>65% @
40 lp/mm

>65% @
40 lp/mm

Telecentricity: <0.1° <0.1° <0.1° <0.1° <0.1° <0.1° <0.1° <0.1° <0.2° <0.2°

Distortion: 0.10% Max 0.10% Max 0.10% Max 0.10% Max 0.50% Max 0.2% Max 0.50% Max 0.1% Max 0.35% Max 0.50% Max

DOF (20% @ 20 lp/mm): ±0.6mm @ f/10 ±0.95mm @ f/10 ±2.1mm @ f/10 ±3.7mm @ f/10 ±8.2mm @ f/10 ±15.5mm @ f/10 ±30.4mm @ f/10 ±63.6mm @ f/10 ±81.0mm @ f/10 ±129mm @ f/10

Aperture (f/#): f/6 - f/25 f/6 - f/19.5 f/6 - f/25 f/6 - f/18 f/6 - f/25 f/6 - f/18 f/6 - f/25 f/6 - f/17.4 f/6 - f/25 f/6 - f/25

Size (Max OD x L): 68 x 200mm 68 x 200mm 65 x 150mm 65 x 150mm 79 x 196mm 79 x 196mm 110 x 200mm 110 x 200mm 160 x 277mm 160 x 277mm

Filter Size: M62 x 0.75 M62 x 0.75 M58 x 0.75 M58 x 0.75 M72 x 0.75 M72 x 0.75 M105 x 1.0 M105 x 1.0 M154 x 1.0 M154 x 1.5

Stock No. #55-350 #58-256 #54-798 #58-257 #55-349 #58-258 #55-348 #58-259 #56-948 #58-260

Mounting Clamp Stock No. #56-024 #56-024 #56-025  #56-025 #56-026 #56-026 #56-027  #56-027 Mount Included Mount Included

尺寸

Primary Magnification 
PMAG:

1X / 
0.73X

0.5X / 
0.36X

0.25X / 
0.18X

0.125X / 
0.09X

0.08X/
0.64X

Overall Length (A): 200.1mm 150.0mm 196.3mm 200.0mm 277.2mm

Mounting Length (B): 29.7mm 37.7mm 74.3mm 76.4mm 93.6mm

Taper Length (C): 44.9mm 44.9mm 50.0mm 59.2mm 92.6mm

Max. Outer Diameter (D): 68.0mm 65.0mm 79.0mm 110.0mm 160.0mm

Rear Outer Diameter (E): 58.0mm 51.0mm 48.0mm 55.0mm 59.7mmUnits: mm

• 工作距離可微調聚焦設計

• 高光通量 f/6 設計

• 專為 1/2" 及 2/3" 傳感器尺寸而設計

TECHSPEC® GoldTL 遠心鏡頭專為機器視覺和度量應用而設計。獨

特的可調焦設計容許調整工作距離，同時仍提供<0.2°的遠心角

度。這些鏡頭還以高分辨率、低畸變為特色，並且適用於½" 或
2/3"傳感器。TECHSPEC® GoldTL 遠心鏡頭具有前濾光片螺紋，用

來輕鬆整合彩色濾光片、偏光鏡或其他已安裝的元件。使用螺釘

可以固定光圈與調焦位置，以便在振動幅度較大的環境內保持穩

固。
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    SilverTL 遠心鏡頭

4mm

F

D

E

C

BA

Iris Adjustment Ring

C-Mount Thread

Standard 0.16X - 0.75X

Units: mm Units: mm

F A 

C

D

E 4mm

B 

Iris Locking Screw  

Iris Adjustment Ring C-Mount Thread

Standard 1.0X - 4.0X

mounting clamps

Silver Series Mounting Clamp, 1.75"  Centerline #56-870

Silver Series Mounting Clamp, 2.25"  Centerline #56-871

尺寸 *Mounting Clamp Fits Over Iris

Primary Magnification PMAG: 0.16X 0.20X 0.25X 0.30X 0.40X 0.50X 0.60X 0.75X 1.0X 2.0X 4.0X

Max. Outer Dia. (A): 65mm 60mm 48mm 46mm 45mm 40mm 42mm 36mm 40mm 45mm 61mm

Mounting Dia. (B): 30mm 30mm 30mm 30mm 30mm 30mm 30mm 30mm 30mm 30mm 30mm

Length (C) (Standard/In-Line): 191mm 188mm 158mm 158mm 159mm 153mm/156.2mm 156mm 151.2mm/155.2mm 114mm 141mm/144.6mm 249mm

Mounting Length (D) (Standard/In-Line): 50mm 42mm 49mm 60mm 67mm 42mm/45.1mm 57mm 34mm*/46.2mm 32mm* 45mm/42.2mm 99mm

Mounting Offset (E) (Standard/In-Line): 43mm 45mm 44mm 43mm 33mm 68mm/73.4mm 46mm 82.2mm/16.9mm 17mm 17mm/18.8mm 17mm

Filter Size (Mount dia. x thread pitch) (F): M62 x 0.75 M58 x 0.75 M46 x 0.75 M43 x 0.75 M43 x 0.75 M37 x 0.75 M40.5 x 0.5 M30.5 x 0.5 M37 x 0.75 M43 x 0.75 M58 x 0.75

    遠心背光照明燈

使用TECHSPEC®1X Silver Series
遠心透鏡與遠心背光照明燈所拍攝的
支撐棒

使用TECHSPEC® 1X Silver Series
遠心透鏡與標準漫射背光所拍攝的
支撐棒

TECHSpec® 遠心背光照明燈

TECHSPEC® Telecentric Backlight Illuminator #62-760

• 可提高檢測系統上呈現的產品邊緣對比度

•  藉由可調節的光圈，可在不變更色溫的情況下  

 實現可變亮度輸出

• 接受¼" 光纖或LED輸入

遠心背光照明燈使用光學元件將光纖導光設備或LED的光導向至物件，從而產生高
對比度的剪影。該照明燈透過減少能增強邊緣軟化效果的漫反射，可在計測應用內
提高邊緣對比度與測量準確性。與標準背光燈相較，依據我們的遠心測量鏡頭的設
計準則，此遠心背光照明燈將顯著改善標稱工作距離內的照明。此照明燈與¼” 光纖
導光設備或0.312”LED相容。注意：需要使用電源才能執行LED作業。



    SilverTL 遠心鏡頭

Techspec® silverTL 遠心鏡頭 – 視場和分辨率 *Metric pixel resolution is in microns 

Primary
Magnification PMAG:

0.16X 0.20X 0.25X 0.30X 0.40X

mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch

1/3" 1280 x 960

FOV 30.00 1.18 24.00 0.94 19.20 0.76 16.00 0.63 12.00 0.47

Pixel Resolution* 23.44 0.0009 18.75 0.0007 15.00 0.0006 12.50 0.0005 9.38 0.0004

1/2.5" 2592 x 1944

FOV 19.44 0.77 15.55 0.61 12.44 0.49 10.37 0.41 7.78 0.31

Pixel Resolution* 7.50 0.0003 6.00 0.0002 4.80 0.0002 4.00 0.0002 3.00 0.0001

1/2.3" 3840 x 2748

FOV 40.08 1.58 32.06 1.26 25.65 1.01 21.38 0.84 16.03 0.63

Pixel Resolution* 10.44 0.0004 8.35 0.0003 6.68 0.0003 5.57 0.0002 4.18 0.0002

1/1.8" 1280 x 1024

FOV 42.40 1.67 33.92 1.34 27.14 1.07 22.61 0.89 16.96 0.67

Pixel Resolution* 33.13 0.001 26.50 0.001 21.20 0.0008 17.67 0.0007 13.25 0.0005

1/1.8" 1600 x 1200

FOV 45.00 1.77 36.00 1.42 28.80 1.13 24.00 0.94 18.00 0.71

Pixel Resolution* 28.13 0.001 22.50 0.0009 18.00 0.0007 15.00 0.0006 11.25 0.0004

techspec® silverTL 遠心鏡頭 
Primary Magnification PMAG: 0.16X 0.20X 0.25X 0.30X 0.40X

Max. Sensor Format: 1/2" 1/1.8" 1/1.8" 1/2" 1/1.8"

Working Distance (±3mm): 177mm 164mm 160mm 139mm 103mm

Res. (Image Space @ f/10): >40% @ 40 lp/mm >40% @ 40 lp/mm >40% @ 40 lp/mm >40% @ 40 lp/mm >40% @ 40 lp/mm

Telecentricity: <0.1° <0.1° <0.1° <0.1° <0.1°

Distortion (Max.): <0.3% <0.3% <0.3% <0.3% <0.3%

DOF (10% @ 20 lp/mm): ±19.7mm @ f/10 ±12.9mm @ f/10 ±8.2mm @ f/10 ±5.7mm @ f/10 ±3.3mm @ f/10

Aperture (f/#): f/6 - Closed f/6 - Closed f/6 - Closed  f/6 - Closed f/6 - Closed

Lens Element Coating: BBAR from 425-675nm BBAR from 425-675nm BBAR from 425-675nm BBAR from 425-675nm BBAR from 425-675nm

Standard Stock No. #56-675 #63-073 #56-676 #58-428 #56-677

In-Line Stock No. – – – – –

Mount Stock No. #56-871 #56-871 #56-870 #56-870 #56-870

• <0.1˚ 遠心角度

• 雙側遠心設計

• 高光通量f/6設計
TECHSPEC® SilverTL 遠心鏡頭非常適用於需要準確量測的在線與

離線機器視覺生產應用。這些鏡頭結合了高品質光學產品（具備

簡化的非聚焦機械設計）以及可變光圈（具備鎖定的固定螺絲）

。TECHSPEC® SilverTL 遠心鏡頭專為度量和計測應用而設，並提

供了同軸照明選項，以實現最大功能。此外，每個鏡頭都具備下

列特色：標準的前濾光片螺紋（以與彩色濾光片搭配使用）、偏

光鏡、保護性窗鏡以及LED或光纖環形光導管的照明轉接器。注

意：提供了適合30mm直徑安裝面的安裝托架。
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    SilverTL 遠心鏡頭

Techspec® silverTL 遠心鏡頭 – 視場和分辨率 *Metric pixel resolution is in microns

Primary
Magnification PMAG:

0.50X 0.60X 0.75X 1.0X 2.0X 4.0X

mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch

1/3" 1280 x 960

FOV 9.60 0.38 8.00 0.31 6.40 0.25 4.80 0.19 2.40 0.09 1.20 0.05

Pixel Resolution* 7.50 0.0003 6.25 0.0002 5.00 0.0002 3.75 0.0001 1.88 0.00007 0.94 0.00004

1/2.5" 2592 x 1944

FOV 6.22 0.24 5.18 0.20 4.15 0.16 3.11 0.12 1.56 0.06 0.78 0.03

Pixel Resolution* 2.40 0.0001 2.00 0.0001 1.60 0.0001 1.20 0.00005 0.60 0.00002 0.30 0.00001

1/2.3" 3840 x 2748

FOV 12.83 0.50 10.69 0.42 8.55 0.34 6.41 0.25 3.21 0.13 1.60 0.06

Pixel Resolution* 3.34 0.0001 2.78 0.0001 2.23 0.00009 1.67 0.00007 0.84 0.00003 0.42 0.00002

1/1.8" 1280 x 1024

FOV 13.57 0.53 11.31 0.45 9.05 0.36 6.78 0.27 3.39 0.13 1.70 0.07

Pixel Resolution* 10.60 0.0004 8.83 0.0003 7.07 0.0003 5.30 0.0002 2.65 0.0001 1.33 0.00005

1/1.8" 1600 x 1200

FOV 14.40 0.57 12.00 0.47 9.60 0.38 7.20 0.28 3.60 0.14 1.80 0.07

Pixel Resolution* 9.00 0.0004 7.50 0.0003 6.00 0.0002 4.50 0.0002 2.25 0.00009 1.13 0.00004

techspec® silverTL 遠心鏡頭 
Primary Magnification PMAG: 0.50X 0.60X 0.75X 1.0X 2.0X 4.0X

Max. Sensor Format: 1/1.8" 1/1.8" 2/3" 2/3" 2/3" 2/3"

Working Distance (±3mm): 120mm 103mm 100mm 83mm 75mm 44mm 

Res. (Image Space @ f/10): >40% @ 40 lp/mm >40% @ 40 lp/mm >40% @ 40 lp/mm >40% @ 40 lp/mm >40% @ 40 lp/mm >40% @ 40 lp/mm

Telecentricity: <0.1° <0.1° <0.1° <0.1° <0.1° <0.1°

Distortion (Max.): <0.3% <0.3% <0.3% <0.3% <0.3% <0.3%

DOF (10% @ 20 lp/mm): ±2.1mm @ f/10 ±1.4mm @ f/10 ±8mm @ 20% ±0.5mm @ f/10 ±0.13mm @ f/10 ±0.03mm @ f/10

Aperture (f/#): f/6 - Closed f/6 - Closed f/6 - Closed f/6 - Closed f/6 - Closed (In-Line: f/10-Closed) f/6 - Closed

Lens Element Coating: BBAR from 425-675nm BBAR from 425-675nm BBAR from 425-675nm BBAR from 425-675nm BBAR from 425-675nm BBAR from 425-675nm

Standard Stock No. #63-074 #56-678 #67-731 #58-430 #58-431 #58-432

In-Line Stock No. #88-344 – #88-346 – #88-348 –

Mount Stock No. #56-870 #56-870 #56-870 #56-870 #56-870 #56-870



    CompactTL 遠心鏡頭

Length

Maximum
Diameter

In-Line Port only
on Inline Versions

16.3mm
18mm

Ø30.00mm

Accepts 0.312" or 0.187"
with Included Adapter

Units: mm

TECHSPEC® CompactTL 遠心鏡頭 *Horizontal

Working Distance: 40mm (±1) 65mm (±1)

Primary Magnification PMAG: 1X 2X 3X 4X 0.5X 0.8X 1X 2X 3X 4X 6X 8X

Field of View 2/3" Sensor*: 8.8mm 4.4mm 2.9mm 2.2mm 17.6mm 11.0mm 8.8mm 4.4mm 2.9mm 2.2mm 1.5mm 1.1mm

Field of View 1/2" Sensor*: 6.4mm 3.2mm 2.1mm 1.6mm 12.8mm 8.0mm 6.4mm 3.2mm 2.1mm 1.6mm 1.1mm 0.8mm

Field of View 1/3" Sensor*: 4.8mm 2.4mm 1.6mm 1.2mm 9.6mm 6.0mm 4.8mm 2.4mm 1.6mm 1.2mm 0.8mm 0.6mm

Maximum Sensor Format: 2/3" 2/3" 2/3" 2/3" 2/3" 2/3" 2/3" 2/3" 2/3" 2/3" 2/3" 2/3"

Aperture (f/#): f/11.0 f/14.3 f/16.0 f/20.0 f/9 f/14.9 f/18.6 f/17.3 f/21.9 f/27.0 f/35.0 f/45.0

Max. Diameter: 18.0mm 18.0mm 18.0mm 18.0mm 32.0mm 21.4mm 18.0mm 18.0mm 18.0mm 18.0mm 18.0mm 18.0mm

Length (Standard/In-Line): 50.0/53.5mm 37.0/40.0mm 48.0/52.3mm 47.1/50.3mm 86.7/90.0mm 86.5/89.9mm 76.1/79.5mm 76.5/79.9mm 76.3/79.4mm 81.0/84.4mm 116.1/119.5mm 100.0/103.7mm

Distortion: <0.2% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2%

Telecentricity: <0.2° <0.2° <0.2° <0.2° <0.2° <0.2° <0.2° <0.2° <0.2° <0.2° <0.2° <0.2°

Camera Mount: C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount

Standard Stock No. #63-745 #63-746 #63-747 #63-748 #63-741 #63-742 #63-733 #63-734 #63-735 #63-736 #63-743 #63-744

In-Line Stock No. #67-319 #67-320 #67-321 #67-322 #67-310 #67-311 #67-312 #67-313 #67-314 #67-315 #67-316 #67-317

• 超緊湊設計

• 非常適用於大批量檢查應用

• 多種工作距離與放大倍率選項

TECHSPEC® CompactTL 遠心鏡頭專為因超緊湊設計而具有緊湊空

間限制的應用而設。這些鏡頭具有2/3"傳感器尺寸以及多種不同的
工作距離與放大倍率選項。從單一裝置到大量實作，這些鏡頭提

供了極高的性價比。TECHSPEC®  CompactTL 遠心鏡頭具有出眾的

遠心度與很低的畸變，可完美整合到計測系統中。固定的光圈與

聚焦設計可以長時間保持固定，從而讓這些鏡頭非常適用於在廠

區與生產線上使用。
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     CompactTL 遠心鏡頭

TECHSPEC® CompactTL Telecentric Lenses *Horizontal

Working Distance: 110mm (±1) 220mm (±2) 300mm (±3)

Primary Magnification PMAG: 0.5X 0.75X 1X 2X 3X 1X 1X 2X

Field of View 2/3" Sensor*: 17.6mm 11.7mm 8.8mm 4.4mm 2.9mm 8.8mm 8.8mm 4.4mm

Field of View 1/2" Sensor*: 12.8mm 8.5mm 6.4mm 3.2mm 2.1mm 6.4mm 6.4mm 3.2mm

Field of View 1/3" Sensor*: 9.6mm 6.4mm 4.8mm 2.4mm 1.6mm 4.8mm 4.8mm 2.4mm

Maximum Sensor Format: 2/3" 2/3" 2/3" 2/3" 2/3" 2/3" 2/3" 2/3"

Aperture (f/#): f/9.3 f/13.3 f/20.9 f/33.0 f/35 f/11.0 f/14.3 f/14.3

Max. Diameter: 40.0mm 29.5mm 22.0mm 18.0mm 18.0mm 36mm 36mm 31mm

Length (Standard/In-Line): 166.6/170.0mm 156.2/160.0mm 106.6/110.0mm 126.6/130.0mm 100.0/103.6mm 162.5/164.7mm 174.5/177.3mm 198.9/202.3mm

Distortion: <0.2% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2%

Telecentricity: <0.2° <0.2° <0.2° <0.2° <0.2° <0.2° <0.2° <0.2°

Camera Mount: C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount C-Mount

Standard Stock No. #63-729 #63-730 #63-731 #63-732 #63-738 #33-096 #33-100 #33-101

In-Line Stock No. #67-303 #67-304 #67-305 #67-306 #67-307 #33-110 #33-114 #33-115

TECHSPEC® CompactTL Telecentric Lenses Accessories

Type Compatible Diameter Telecentric Note Stock No.

M25.5 x 0.5 Filter Adapter 18mm – #88-212

M25.5 x 0.5 Filter Adapter 22mm – #88-213

Right Angle Adapter 18mm 21.2mm Distance from Input to Output #88-215

Ø18.2

4.50

3.0

28.5 16.0

8.50

M25.5 x 0.5

M3 x 0.5 (x3)
120º Apart

13.5

19.0

27.0

20.0

20.0

20.0
16.0

18.1

M25.5 x 0.5 Filter Adapter for
18mm Dia. Telecentric Lenses, #88-212

M25.5 x 0.5 Filter Adapter for
22mm Dia. Telecentric Lenses, #88-213

Right Angle Adapter for Compact
Telecentric Lenses, #88-215

Ø22.1532.5 20.0

8.50

M25.5 x 0.5

M3 x 0.5 (x3)
120º Apart

4.50

3.0



Techspec® 遠心鏡頭選擇指南

Stock
No. Magnification

Field of View (mm) by Sensor Size  (When Ø is used, Image does not cover entire sensor.)
¼"

(3.6 x 2.7mm)
1/3"

(4.8 x 3.6mm)
1/2.5"

(5.8 x 4.3mm)
1/2.3"

(6.14 x 4.6mm) 
1/2"

(6.4 x 4.8mm)
1/1.8"

(7.2 x 5.4mm)
2/3"

(8.8 x 6.6mm)
2/3" Sony 5MP
(8.5 x 7.1mm)

1"
(12.8 x 9.6mm)

4/3" 
(15.2 x 15.2mm)

#63-744 8.0X 0.5 x 0.3 0.6 x 0.5 0.7 x 0.5 0.8 x 0.6 0.8 x 0.6 0.9 x 0.7 1.1 x 0.8 1.1 x 0.9 Ø 1.4
#67-317 8.0X 0.5 x 0.3 0.6 x 0.5 0.7 x 0.5 0.8 x 0.6 0.8 x 0.6 0.9 x 0.7 1.1 x 0.8 1.1 x 0.9 Ø 1.4
#63-743 6.0X 0.6 x 0.5 0.8 x 0.6 1.0 x 0.7 1.0 x 0.8 1.1 x 0.8 1.2 x 0.9 1.5 x 1.1 1.4 x 1.2 Ø 1.8
#67-316 6.0X 0.6 x 0.5 0.8 x 0.6 1.0 x 0.7 1.0 x 0.8 1.1 x 0.8 1.2 x 0.9 1.5 x 1.1 1.4 x 1.2 Ø 1.8
#63-736 4.0X 0.9 x 0.7 1.2 x 0.9 1.5 x 1.1 1.5 x 1.2 1.6 x 1.2 1.8 x 1.3 2.2 x 1.7 2.1 x 1.8 Ø 2.8
#67-315 4.0X 0.9 x 0.7 1.2 x 0.9 1.5 x 1.1 1.5 x 1.2 1.6 x 1.2 1.8 x 1.3 2.2 x 1.7 2.1 x 1.8 Ø 2.8
#58-432 4.0X 0.9 x 0.7 1.2 x 0.9 1.5 x 1.1 1.5 x 1.2 1.6 x 1.2 1.8 x 1.3 2.2 x 1.7 2.1 x 1.8 Ø 2.8
#63-748 4.0X 0.9 x 0.7 1.2 x 0.9 1.5 x 1.1 1.5 x 1.2 1.6 x 1.2 1.8 x 1.3 2.2 x 1.7 2.1 x 1.8 Ø 2.8
#67-322 4.0X 0.9 x 0.7 1.2 x 0.9 1.5 x 1.1 1.5 x 1.2 1.6 x 1.2 1.8 x 1.3 2.2 x 1.7 2.1 x 1.8 Ø 2.8

#63-738 3.0X 1.2 x 0.9 1.6 x 1.2 1.9 x 1.4 2.0 x 1.5 2.1 x 1.6 2.4 x 1.8 2.9 x 2.2 2.8 x 2.4 Ø 3.7
#67-307 3.0X 1.2 x 0.9 1.6 x 1.2 1.9 x 1.4 2.0 x 1.5 2.1 x 1.6 2.4 x 1.8 2.9 x 2.2 2.8 x 2.4 Ø 3.7
#33-101 2.0X 1.8 x 1.4 2.4 x 1.8 2.9 x 2.2 3.2 x 2.3 3.2 x 2.4 3.6 x 2.7 4.4 x 3.3 4.3 x 3.6 Ø 5.5
#33-115 2.0X 1.8 x 1.4 2.4 x 1.8 2.9 x 2.2 3.2 x 2.3 3.2 x 2.4 3.6 x 2.7 4.4 x 3.3 4.3 x 3.6 Ø 5.5
#63-735 3.0X 1.2 x 0.9 1.6 x 1.2 1.9 x 1.4 2.0 x 1.5 2.1 x 1.6 2.4 x 1.8 2.9 x 2.2 2.8 x 2.4 Ø 3.7
#67-314 3.0X 1.2 x 0.9 1.6 x 1.2 1.9 x 1.4 2.0 x 1.5 2.1 x 1.6 2.4 x 1.8 2.9 x 2.2 2.8 x 2.4 Ø 3.7
#63-747 3.0X 1.2 x 0.9 1.6 x 1.2 1.9 x 1.4 2.0 x 1.5 2.1 x 1.6 2.4 x 1.8 2.9 x 2.2 2.8 x 2.4 Ø 3.7
#67-321 3.0X 1.2 x 0.9 1.6 x 1.2 1.9 x 1.4 2.0 x 1.5 2.1 x 1.6 2.4 x 1.8 2.9 x 2.2 2.8 x 2.4 Ø 3.7
#63-732 2.0X 1.8 x 1.4 2.4 x 1.8 2.9 x 2.2 3.1 x 2.3 3.2 x 2.4 3.6 x 2.7 4.4 x 3.3 4.3 x 3.6 Ø 5.5
#67-306 2.0X 1.8 x 1.4 2.4 x 1.8 2.9 x 2.2 3.1 x 2.3 3.2 x 2.4 3.6 x 2.7 4.4 x 3.3 4.3 x 3.6 Ø 5.5
#58-431 2.0X 1.8 x 1.4 2.4 x 1.8 2.9 x 2.2 3.1 x 2.3 3.2 x 2.4 3.6 x 2.7 4.4 x 3.3 4.3 x 3.6 Ø 5.5
#88-348 2.0X 1.8 x 1.4 2.4 x 1.8 2.9 x 2.2 3.1 x 2.3 3.2 x 2.4 3.6 x 2.7 4.4 x 3.3 4.3 x 3.6 Ø 5.5
#63-734 2.0X 1.8 x 1.4 2.4 x 1.8 2.9 x 2.2 3.1 x 2.3 3.2 x 2.4 3.6 x 2.7 4.4 x 3.3 4.3 x 3.6 Ø 5.5
#67-313 2.0X 1.8 x 1.4 2.4 x 1.8 2.9 x 2.2 3.1 x 2.3 3.2 x 2.4 3.6 x 2.7 4.4 x 3.3 4.3 x 3.6 Ø 5.5
#63-746 2.0X 1.8 x 1.4 2.4 x 1.8 2.9 x 2.2 3.1 x 2.3 3.2 x 2.4 3.6 x 2.7 4.4 x 3.3 4.3 x 3.6 Ø 5.5
#67-320 2.0X 1.8 x 1.4 2.4 x 1.8 2.9 x 2.2 3.1 x 2.3 3.2 x 2.4 3.6 x 2.7 4.4 x 3.3 4.3 x 3.6 Ø 5.5

#63-232 1.7X 2.1 x 1.6 2.8 x 2.1 3.4 x 2.5 3.6 x 2.7 3.8 x 2.8 4.2 x 3.2 5.2 x 3.9 5.0 x 4.2 Ø 6.5
#55-350 1.0X 3.6 x 2.7 4.8 x 3.6 5.8 x 4.3 6.1 x 4.6 6.4 x 4.8 7.2 x 5.4 8.8 x 6.6 8.5 x 7.1 Ø 11.0
#58-430 1.0X 3.6 x 2.7 4.8 x 3.6 5.8 x 4.3 6.1 x 4.6 6.4 x 4.8 7.2 x 5.4 8.8 x 6.6 8.5 x 7.1 Ø 11.0
#63-731 1.0X 3.6 x 2.7 4.8 x 3.6 5.8 x 4.3 6.1 x 4.6 6.4 x 4.8 7.2 x 5.4 8.8 x 6.6 8.5 x 7.1 Ø 11.0
#67-305 1.0X 3.6 x 2.7 4.8 x 3.6 5.8 x 4.3 6.1 x 4.6 6.4 x 4.8 7.2 x 5.4 8.8 x 6.6 8.5 x 7.1 Ø 11.0
#63-733 1.0X 3.6 x 2.7 4.8 x 3.6 5.8 x 4.3 6.1 x 4.6 6.4 x 4.8 7.2 x 5.4 8.8 x 6.6 8.5 x 7.1 Ø 11.0
#67-312 1.0X 3.6 x 2.7 4.8 x 3.6 5.8 x 4.3 6.1 x 4.6 6.4 x 4.8 7.2 x 5.4 8.8 x 6.6 8.5 x 7.1 Ø 11.0
#33-100 1.0X 3.6 x 2.7 4.8 x 3.6 5.8 x 4.3 6.4 x 4.6 6.4 x 4.8 7.2 x 5.4 8.8 x 6.6 8.5 x 7.1 Ø 11.0
#33-114 1.0X 3.6 x 2.7 4.8 x 3.6 5.8 x 4.3 6.4 x 4.6 6.4 x 4.8 7.2 x 5.4 8.8 x 6.6 8.5 x 7.1 Ø 11.0
#63-745 1.0X 3.6 x 2.7 4.8 x 3.6 5.8 x 4.3 6.1 x 4.6 6.4 x 4.8 7.2 x 5.4 8.8 x 6.6 8.5 x 7.1 Ø 11.0
#67-319 1.0X 3.6 x 2.7 4.8 x 3.6 5.8 x 4.3 6.1 x 4.6 6.4 x 4.8 7.2 x 5.4 8.8 x 6.6 8.5 x 7.1 Ø 11.0
#33-096 1.0X 3.6 x 2.7 4.8 x 3.6 5.8 x 4.3 6.4 x 4.6 6.4 x 4.8 7.2 x 5.4 8.8 x 6.6 8.5 x 7.1 Ø 11.0
#33-110 1.0X 3.6 x 2.7 4.8 x 3.6 5.8 x 4.3 6.4 x 4.6 6.4 x 4.8 7.2 x 5.4 8.8 x 6.6 8.5 x 7.1 Ø 11.0

#62-901 0.9X 4.0 x 3.0 5.3 x 4.0 6.4 x 4.8 6.8 x 5.1 7.1 x 5.3 8.0 x 6.0 9.8 x 7.3 9.4 x 7.9 14.2 x 10.7 16.9 x 16.9
#62-902 0.9X 4.0 x 3.0 5.3 x 4.0 6.4 x 4.8 6.8 x 5.1 7.1 x 5.3 8.0 x 6.0 9.8 x 7.3 9.4 x 7.9 14.2 x 10.7 16.9 x 16.9
#62-904 0.9X 4.0 x 3.0 5.3 x 4.0 6.4 x 4.8 6.8 x 5.1 7.1 x 5.3 8.0 x 6.0 9.8 x 7.3 9.4 x 7.9 14.2 x 10.7 16.9 x 16.9
#62-903 0.9X 4.0 x 3.0 5.3 x 4.0 6.4 x 4.8 6.8 x 5.1 7.1 x 5.3 8.0 x 6.0 9.8 x 7.3 9.4 x 7.9 14.2 x 10.7 16.9 x 16.9
#63-742 0.8X 4.5 x 3.4 6.0 x 4.5 7.3 x 5.4 7.7 x 5.8 8.0 x 6.0 9.0 x 6.7 11.0 x 8.3 10.6 x 8.9 Ø 13.8
#67-311 0.8X 4.5 x 3.4 6.0 x 4.5 7.3 x 5.4 7.7 x 5.8 8.0 x 6.0 9.0 x 6.7 11.0 x 8.3 10.6 x 8.9 Ø 13.8
#63-730 0.75X 4.8 x 3.6 6.4 x 4.8 7.7 x 5.7 8.2 x 6.1 8.5 x 6.4 9.6 x 7.2 11.7 x 8.8 11.3 x 9.5 Ø 14.7
#67-304 0.75X 4.8 x 3.6 6.4 x 4.8 7.7 x 5.7 8.2 x 6.1 8.5 x 6.4 9.6 x 7.2 11.7 x 8.8 11.3 x 9.5 Ø 14.7
#67-731 0.75X 4.8 x 3.6 6.4 x 4.8 7.7 x 5.7 8.2 x 6.1 8.5 x 6.4 9.6 x 7.2 11.7 x 8.8 11.3 x 9.5 Ø 14.7
#88-346 0.75X 4.8 x 3.6 6.4 x 4.8 7.7 x 5.7 8.2 x 6.1 8.5 x 6.4 9.6 x 7.2 11.7 x 8.8 11.3 x 9.5 Ø 14.7
#58-256 0.73X 4.9 x 3.7 6.6 x 4.9 7.9 x 5.9 8.4 x 6.3 8.8 x 6.6 9.8 x 7.4 12.1 x 9.0 11.6 x 9.7 Ø 15.3

#56-678 0.6X 6.0 x 4.5 8.0 x 6.0 9.7 x 7.2 10.2 x 7.7 10.7 x 8.0 11.9 x 9.0 Ø 16.7 Ø 16.7 Ø 16.7
#88-603 0.55X 6.5 x 4.9 8.7 x 6.5 10.5 x 7.8 11.1 x 8.4 11.6 x 8.7 13.0 x 9.8 16.0 x 12.0 15.5 x 12.9 23.3 x 17.5 Ø 29.1
#62-932 0.5X 7.2 x 5.4 9.6 x 7.2 11.6 x 8.6 12.2 x 9.2 12.8 x 9.6 14.3 x 10.7 17.6 x 13.2 17.0 x 14.2 Ø 22.0
#62-911 0.5X 7.2 x 5.4 9.6 x 7.2 11.6 x 8.6 12.2 x 9.2 12.8 x 9.6 14.3 x 10.7 17.6 x 13.2 17.0 x 14.2 25.6 x 19.2 Ø 37.0
#62-912 0.5X 7.2 x 5.4 9.6 x 7.2 11.6 x 8.6 12.2 x 9.2 12.8 x 9.6 14.3 x 10.7 17.6 x 13.2 17.0 x 14.2 25.6 x 19.2 30.4 x 30.4
#62-914 0.5X 7.2 x 5.4 9.6 x 7.2 11.6 x 8.6 12.2 x 9.2 12.8 x 9.6 14.3 x 10.7 17.6 x 13.2 17.0 x 14.2 25.6 x 19.2 30.4 x 30.4
#62-913 0.5X 7.2 x 5.4 9.6 x 7.2 11.6 x 8.6 12.2 x 9.2 12.8 x 9.6 14.3 x 10.7 17.6 x 13.2 17.0 x 14.2 25.6 x 19.2 30.4 x 30.4
#54-798 0.5X 7.2 x 5.4 9.6 x 7.2 11.6 x 8.6 12.2 x 9.2 12.8 x 9.6 14.3 x 10.7 17.6 x 13.2 17.0 x 14.2 Ø 22.0
#63-074 0.5X 7.2 x 5.4 9.6 x 7.2 11.6 x 8.6 12.2 x 9.2 12.8 x 9.6 14.3 x 10.7 17.6 x 13.2 17.0 x 14.2 Ø 22.0
#88-344 0.5X 7.2 x 5.4 9.6 x 7.2 11.6 x 8.6 12.2 x 9.2 12.8 x 9.6 14.3 x 10.7 17.6 x 13.2 17.0 x 14.2 Ø 22.0
#63-729 0.5X 7.2 x 5.4 9.6 x 7.2 11.6 x 8.6 12.2 x 9.2 12.8 x 9.6 14.3 x 10.7 17.6 x 13.2 17.0 x 14.2 Ø 22.0
#67-303 0.5X 7.2 x 5.4 9.6 x 7.2 11.6 x 8.6 12.2 x 9.2 12.8 x 9.6 14.3 x 10.7 17.6 x 13.2 17.0 x 14.2 Ø 22.0
#63-741 0.5X 7.2 x 5.4 9.6 x 7.2 11.6 x 8.6 12.2 x 9.2 12.8 x 9.6 14.3 x 10.7 17.6 x 13.2 17.0 x 14.2 Ø 22.0
#67-310 0.5X 7.2 x 5.4 9.6 x 7.2 11.6 x 8.6 12.2 x 9.2 12.8 x 9.6 14.3 x 10.7 17.6 x 13.2 17.0 x 14.2 Ø 22.0

#56-677 0.4X 9.0 x 6.8 12.0 x 9.0 14.5 x 10.8 15.3 x 11.5 16.0 x 12.0 17.9 x 13.4 Ø 22.4 Ø 22.4 Ø 22.4
#34-015 0.377X 9.6 x 7.2 12.7 x 9.6 15.4 x 11.4 17.0 x 12.2 17.0 x 12.7 19.1 x 14.3 23.3 x 17.5 22.6 x 18.8 34 x 25.5 40.3 x 40.3
#88-602 0.367X 9.8 x 7.4 13.1 x 9.8 15.8 x 11.7 16.7 x 12.5 17.4 x 13.1 19.5 x 14.6 24.0 x 18.0 23.2 x 19.3 34.9 x 26.2 Ø 43.6
#58-257 0.36X 10.0 x 7.5 13.3 x 10.0 16.1 x 11.9 17.0 x 12.8 17.8 x 13.3 19.9 x 14.9 Ø 24.4 Ø 24.4 Ø 24.4
#58-428 0.3X 12.0 x 9.0 16.0 x 12.0 19.3 x 14.3 20.4 x 15.3 21.3 x 16.0 23.9 x 17.9 Ø 30.0 Ø 30.0 Ø 30.0
#62-921 0.277X 13.0 x 9.7 17.3 x 13.0 20.9 x 15.5 22.1 x 16.6 23.1 x 17.3 25.9 x 19.4 31.8 x 23.8 30.7 x 25.6 46.2 x 34.7 Ø 77.6
#62-922 0.277X 13.0 x 9.7 17.3 x 13.0 20.9 x 15.5 22.1 x 16.6 23.1 x 17.3 25.9 x 19.4 31.8 x 23.8 30.7 x 25.6 46.2 x 34.7 54.9 x 54.9
#62-924 0.277X 13.0 x 9.7 17.3 x 13.0 20.9 x 15.5 22.1 x 16.6 23.1 x 17.3 25.9 x 19.4 31.8 x 23.8 30.7 x 25.6 46.2 x 34.7 54.9 x 54.9
#62-923 0.277X 13.0 x 9.7 17.3 x 13.0 20.9 x 15.5 22.1 x 16.6 23.1 x 17.3 25.9 x 19.4 31.8 x 23.8 30.7 x 25.6 46.2 x 34.7 54.9 x 54.9
#62-933 0.277X 13.0 x 9.7 17.3 x 13.0 20.9 x 15.5 22.1 x 16.6 23.1 x 17.3 25.9 x 19.4 31.8 x 23.8 30.7 x 25.6 Ø 39.7
#34-010 0.268X 13.4 x 10.1 17.9 x 13.4 21.6 x 16.0 23.9 x 17.2 23.9 x 17.9 26.9 x 20.1 32.8 x 24.6 31.7 x 26.5 47.8 x 35.8 Ø 59.7
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 Techspec® 遠心鏡頭選擇指南

Stock
No. Magnification f/# Typical Telecentricity 

@ 588nm (°)
Typical Distortion
@ 588nm (%) 

Working Distance 
(mm) Lens Mount Dimensions

(Max Dia x L) (mm) 
Easy 

Modifications* Comments* Abbreviations Key*

#63-744 8.0X f/45 <0.065 <0.160 65 C-Mount 18.0 x 100.0 Mag Compact, FA
Compact:
Compact Form Factor

FA:
Fixed Aperture

FF:
Fixed Focus

FMag:
Fixed Magnification

Focus:
Focusable, Working
Distance Range

HR:
High Resolution

In-Line:
In-Line Illumination

Iris:
Variable Iris

LF:
Large Format, Covers up
to 30mm Sensor Diagonal

Mag:
Magnification Adjustment

Vari-Mag:
Variable Magnification
Range

WD:
Working Distance

#67-317 8.0X f/45 <0.065 <0.160 65 C-Mount 18.0 x 103.7 Mag In-Line, FA, Compact
#63-743 6.0X f/35 <0.075 <0.025 65 C-Mount 18.0 x 116.1 Mag Compact, FA
#67-316 6.0X f/35 <0.075 <0.025 65 C-Mount 18.0 x 119.5 Mag In-Line, FA, Compact
#63-736 4.0X f/27 <0.016 <0.007 65 C-Mount 18.0 x 81.0 Mag Compact, FA
#67-315 4.0X f/27 <0.016 <0.007 65 C-Mount 18.0 x 84.4 Mag In-Line, FA, Compact
#58-432 4.0X f/6 - f/22 <0.050 <0.060 44 C-Mount 61.0 x 249.0 FA HR, Iris
#63-748 4.0X f/20 <0.065 <0.180 40 C-Mount 18.0 x 47.1 Mag Compact, FA
#67-322 4.0X f/20 <0.065 <0.180 40 C-Mount 18.0 x 50.3 Mag In-Line, FA, Compact

#63-738 3.0X f/35 <0.065 <0.160 110 C-Mount 18.0 x 100.0 Mag Compact, FA
#67-307 3.0X f/35 <0.065 <0.160 110 C-Mount 18.0 x 103.6 Mag In-Line, FA, Compact
#33-101 2.0X f/28.5 <0.06 <0.03 300 C-Mount 31 x 198.9 Mag Compact, FA
#33-115 2.0X f/28.5 <0.06 <0.03 300 C-Mount 31 x 198.9 Mag Compact, FA
#63-735 3.0X f/21.9 <0.075 <0.080 65 C-Mount 18.0 x 76.3 Mag Compact, FA
#67-314 3.0X f/21.9 <0.075 <0.080 65 C-Mount 18.0 x 79.4 Mag In-Line, FA, Compact
#63-747 3.0X f/16 <0.075 <0.200 40 C-Mount 18.0 x 48.0 Mag Compact, FA
#67-321 3.0X f/16 <0.075 <0.200 40 C-Mount 18.0 x 52.3 Mag In-Line, FA, Compact
#63-732 2.0X f/33 <0.075 <0.045 110 C-Mount 18.0 x 126.6 Mag Compact, FA
#67-306 2.0X f/33 <0.075 <0.045 110 C-Mount 18.0 x 130.0 Mag In-Line, FA, Compact
#58-431 2.0X f/6 - f/22 <0.075 <0.040 75 C-Mount 45.0 x 141.0 FA HR, Iris
#88-348 2.0X f/10 - f/22 <0.075 <0.040 75 C-Mount 45.0 x 144.6 FA In-Line, HR, Iris
#63-734 2.0X f/17.3 <0.100 <0.065 65 C-Mount 18.0 x 76.5 Mag Compact, FA
#67-313 2.0X f/17.3 <0.100 <0.065 65 C-Mount 18.0 x 79.4 Mag In-Line, FA, Compact
#63-746 2.0X f/14.3 <0.090 <0.140 40 C-Mount 18.0 x 37.0 Mag Compact, FA
#67-320 2.0X f/14.3 <0.090 <0.140 40 C-Mount 18.0 x 40.0 Mag In-Line, FA, Compact

#63-232 1.7X f/6 - f/22 <0.080 <0.020 123 C-Mount 60.0 x 189.5 WD, FA HR, Iris
#55-350 1.0X f/6 - f/22 <0.003 <0.080 98-123 C-Mount 68.0 x 200.1 FF, FA Focus, Iris
#58-430 1.0X f/6 - f/22 <0.045 <0.060 83 C-Mount 40.0 x 114.0 FA HR, Iris
#63-731 1.0X f/20.9 <0.090 <0.040 110 C-Mount 22.0 x 106.6 Mag Compact, FA
#67-305 1.0X f/20.9 <0.090 <0.040 110 C-Mount 22.0 x 110.0 Mag In-Line, FA, Compact
#63-733 1.0X f/18.6 <0.035 <0.050 65 C-Mount 18.0 x 76.1 Mag Compact, FA
#67-312 1.0X f/18.6 <0.035 <0.050 65 C-Mount 18.0 x 79.5 Mag In-Line, FA, Compact
#33-100 1.0X f/14.3 <0.07 <0.02 300 C-Mount 36 x 174.5 Mag Compact, FA
#33-114 1.0X f/14.3 <0.07 <0.02 300 C-Mount 36 x 174.5 Mag Compact, FA
#63-745 1.0X f/11 <0.035 <0.002 40 C-Mount 18.0 x 50.0 Mag Compact, FA
#67-319 1.0X f/11 <0.035 <0.002 40 C-Mount 18.0 x 53.5 Mag In-Line, FA, Compact
#33-096 1.0X f/11 <0.03 <0.03 220 C-Mount 36 x 162.5 Mag Compact, FA
#33-110 1.0X f/11 <0.03 <0.03 220 C-Mount 36 x 162.5 Mag Compact, FA

#62-901 0.9X f/6 - f/22 <0.070 <0.009 111 C-Mount 65.0 x 199.8 WD, FA HR, Iris
#62-902 0.9X f/6 - f/22 <0.070 <0.035 111 F-Mount 65.0 x 170.8 WD, FA HR, Iris, LF
#62-904 0.9X f/6 - f/22 <0.070 <0.035 111 M42 x 1.0 65.0 x 197.8 WD, FA 19.53mm Flange, HR, Iris, LF
#62-903 0.9X f/6 - f/22 <0.070 <0.035 111 M42 x 1.0 65.0 x 210.7 WD, FA 6.56mm Flange, HR, Iris, LF
#63-742 0.8X f/14.9 <0.065 <0.004 65 C-Mount 21.4 x 86.5 WD, Mag Compact, FA
#67-311 0.8X f/14.9 <0.065 <0.004 65 C-Mount 21.4 x 89.9 WD, Mag In-Line, FA, Compact
#63-730 0.75X f/13.3 <0.100 <0.020 110 C-Mount 29.5 x 156.2 WD, Mag Compact, FA
#67-304 0.75X f/13.3 <0.100 <0.020 110 C-Mount 29.5 x 160.0 WD, Mag In-Line, FA, Compact
#67-731 0.75X f/6 - f/22 <0.080 <0.080 100 C-Mount 36.0 x 151.2 WD HR, Iris
#88-346 0.75X f/6 - f/22 <0.080 <0.080 100 C-Mount 36.0 x 155.2 WD In-Line, HR, Iris
#58-256 0.73X f/6 - f/22 <0.003 <0.100 98-123 C-Mount 68.0 x 200.1 FF, FA Focus, Iris

#56-678 0.6X f/6 - f/22 <0.007 <0.035 103 C-Mount 42.0 x 156.0 WD HR, Iris
#88-603 0.55X f/6 - f/22 <0.030 <0.007 150 C-Mount 62.0 x 182.5 WD, FA HR, Iris
#62-932 0.5X f/6 - f/22 <0.050 <0.006 173 C-Mount 50.0 x 174.9 WD, FA HR, Iris
#62-911 0.5X f/6 - f/22 <0.055 <0.015 173 C-Mount 90.0 x 172.9 WD, FA HR, Iris
#62-912 0.5X f/6 - f/22 <0.055 <0.020 173 F-Mount 90.0 x 143.0 WD, FA HR, Iris, LF
#62-914 0.5X f/6 - f/22 <0.055 <0.020 173 M42 x 1.0 90.0 x 171.1 WD, FA 19.53mm Flange, HR, Iris, LF
#62-913 0.5X f/6 - f/22 <0.055 <0.020 173 M42 x 1.0 90.0 x 184.0 WD, FA 6.56mm Flange, HR, Iris, LF
#54-798 0.5X f/6 - f/22 <0.025 <0.015 117-142 C-Mount 65.0 x 150.0 FF, FA Focus, Iris
#63-074 0.5X f/6 - f/22 <0.012 <0.200 120 C-Mount 40.0 x 153.0 WD HR, Iris
#88-344 0.5X f/6 - f/22 <0.012 <0.200 120 C-Mount 40.0 x 156.2 WD In-Line, HR, Iris
#63-729 0.5X f/9.3 <0.250 <0.050 110 C-Mount 40.0 x 166.6 WD, Mag Compact, FA
#67-303 0.5X f/9.3 <0.250 <0.050 110 C-Mount 40.0 x 170.0 WD, Mag In-Line, FA, Compact
#63-741 0.5X f/9 <0.035 <0.025 65 C-Mount 32.0 x 86.7 WD, Mag Compact, FA
#67-310 0.5X f/9 <0.035 <0.025 65 C-Mount 32.0 x 90.0 WD, Mag In-Line, FA, Compact

#56-677 0.4X f/6 - f/22 <0.015 <0.020 103 C-Mount 45.0 x 159.0 WD HR, Iris
#34-015 0.377X f/11 - f/22 <0.1 <0.05 110 C-Mount 79 x 185.8 WD, FA TitanTL, Iris
#88-602 0.367X f/6 - f/22 <0.035 <0.003 169 C-Mount 70.0 x 163.5 WD, FA HR, Iris
#58-257 0.36X f/6 - f/22 <0.025 <0.100 117-142 C-Mount 65.0 x 150.0 FF, FA Focus, Iris
#58-428 0.3X f/6 - f/22 <0.025 <0.015 139 C-Mount 46.0 x 158.0 WD HR, Iris
#62-921 0.277X f/6 - f/22 <0.035 <0.012 182 C-Mount 138.6 x 197.5 WD, FA HR, Iris
#62-922 0.277X f/6 - f/22 <0.040 <0.025 182 F-Mount 138.6 x 167.6 WD, FA HR, Iris, LF
#62-924 0.277X f/6 - f/22 <0.040 <0.025 182 M42 x 1.0 138.6 x 195.5 WD, FA 19.53mm Flange, HR, Iris, LF
#62-923 0.277X f/6 - f/22 <0.040 <0.025 182 M42 x 1.0 138.6 x 208.5 WD, FA 6.56mm Flange, HR, Iris, LF
#62-933 0.277X f/6 - f/22 <0.030 <0.006 180 C-Mount 60.5 x 203.8 WD, FA HR, Iris
#34-010 0.268X f/11 - f/22 <0.1 <0.05 110 C-Mount 79 x 161.7 WD, FA TitanTL, Iris

Please visit our website 
for downloadable 

datasheets on
all our Telecentric Lenses.



技術說明

可下載的TECHSPEC® 成像鏡頭資料工作表

Techspec® 遠心鏡頭選擇指南

Stock
No. Magnification

Field of View (mm) by Sensor Size  (When Ø is used, Image does not cover entire sensor.)
¼"

(3.6 x 2.7mm)
1/3"

(4.8 x 3.6mm)
1/2.5"

(5.8 x 4.3mm)
1/2.3"

(6.14 x 4.6mm) 
1/2"

(6.4 x 4.8mm)
1/1.8"

(7.2 x 5.4mm)
2/3"

(8.8 x 6.6mm)
2/3" Sony 5MP
(8.5 x 7.1mm)

1"
(12.8 x 9.6mm)

4/3" 
(15.2 x 15.2mm)

#55-349 0.25X 14.4 x 10.8 19.2 x 14.4 23.2 x 17.2 24.5 x 18.4 25.6 x 19.2 28.7 x 21.5 35.2 x 26.4 34.0 x 28.4 Ø 49.5

#56-676 0.25X 14.4 x 10.8 19.2 x 14.4 23.2 x 17.2 24.5 x 18.4 25.6 x 19.2 28.7 x 21.5 Ø 43.0 Ø 43.0 Ø 43.0

#63-073 0.2X 18.0 x 13.5 24.0 x 18.0 29.0 x 21.5 30.6 x 23.0 32.0 x 24.0 35.8 x 26.9 Ø 44.7 Ø 44.7 Ø 44.7

#34-016 0.191X 18.9 x 14.2 25.2 x 18.9 30.4 x 22.5 33.6 x 24.1 33.6 x 25.2 37.8 x 28.3 46.1 x 34.6 44.6 x 37.2 67.1 x 50.3 79.7 x 79.7

#34-005 0.184X 19.5 x 14.7 26.0 x 19.5 31.5 x 23.3 34.7 x 25.0 34.7 x 26.0 39.1 x 29.3 47.7 x 35.8 46.1 x 38.5 Ø 59.7

#58-258 0.18X 20.0 x 15.0 26.7 x 20.0 32.2 x 23.9 34.0 x 25.6 35.6 x 26.7 39.8 x 29.8 Ø 49.5 Ø 49.5 Ø 49.5

#56-675 0.16X 22.5 x 16.9 30.0 x 22.5 36.3 x 26.9 38.3 x 28.8 40.0 x 30.0 45.0 x 33.8 Ø 50.0 Ø 50.0

#34-000 0.151X 23.9 x 17.9 31.8 x 23.9 38.4 x 28.5 42.4 x 30.5 42.4 x 31.8 47.7 x 35.8 Ø 59.6 Ø 59.6

#34-011 0.136X 26.5 x 19.9 35.4 x 26.5 42.8 x 31.7 47.2 x 33.9 47.2 x 35.4 53.1 x 39.8 64.9 x 48.7 62.7 x 52.4 94.4 x 70.8 Ø 118

#55-348 0.13X 27.7 x 20.8 36.9 x 27.7 44.6 x 33.1 47.1 x 35.4 49.2 x 36.9 55.1 x 41.3 67.7 x 50.8 65.4 x 54.6 Ø 88.0

#34-017 0.124X 29.1 x 21.9 38.9 x 29.1 47.0 x 34.8 51.8 x 37.2 51.8 x 38.9 58.3 x 43.7 71.3 x 53.4 68.8 x 57.5 103.6 x 77.7 123.1 x 123.1

#34-018 0.093X 38.8 x 29.1 51.7 x 38.8 62.5 x 46.3 69.0 x 49.6 69.0 x 51.7 77.6 x 58.2 94.8 x 71.1 91.6 x 76.5 137.9 x 103.4 163.8 x 163.8

#34-006 0.093X 38.5 x 28.9 51.4 x 38.5 62.1 x 46.0 68.5 x 49.3 68.5 x 51.4 77.1 x 57.8 94.2 x 70.7 91.0 x 76.0 Ø 117.8

#58-259 0.09X 39.6 x 29.7 52.7 x 39.6 63.7 x 47.3 68.0 x 50.5 70.3 x 52.7 79.3 x 59.5 Ø 88.0 Ø 88.0

#34-012 0.088X 41.0 x 30.8 54.7 x 41 66.1 x 49.0 72.9 x 52.4 72.9 x 54.7 82.0 x 61.5 100.2 x 75.2 96.8 x 80.9 145.8 x 109.3 Ø 182.2

#56-948 0.08X 45.0 x 33.8 60.0 x 45.0 72.5 x 53.8 76.5 x 57.5 80.0 x 60.0 89.5 x 67.2 110.0 x 82.5 106.3 x 88.8 Ø 137.5

#34-001 0.077X 47.1 x 35.3 62.7 x 47.1 75.8 x 56.2 83.7 x 60.1 83.7 x 62.7 94.1 x 70.6 Ø 117.6 Ø 117.6

#34-013 0.066X 54.5 x 40.9 72.7 x 54.5 87.9 x 65.2 97.0 x 69.7 97.0 x 72.7 109.1 x 81.8 133.3 x 100 128.8 x 107.6 193.9 x 145.5 Ø 242.4

#58-260 0.064X 56.3 x 42.2 75.0 x 56.3 90.6 x 67.2 95.6 x 71.9 100.0 x 75.0 111.9 x 83.9 Ø 137.5 Ø 137.5

#34-007 0.060X 59.6 x 44.7 79.5 x 59.6 96.0 x 71.2 106.0 x 76.2 106.0 x 79.5 119.2 x 89.4 145.7 x 109.3 140.7 x 117.5 Ø 182.1

#34-002 0.050X 72.7 x 54.5 97.0 x 72.7 117.2 x 86.9 129.3 x 92.9 129.3 x 97.0 145.5 x 109.1 Ø 181.8 Ø 181.8

#34-008 0.045X 79.3 x 59.5 105.7 x 79.3 127.8 x 94.7 141.0 x 101.3 141.0 x 105.7 158.6 x 118.9 193.8 x 145.4 187.2 x 156.4 Ø 242.3

#34-003 0.037X 96.8 x 72.6 129.0 x 96.8 155.9 x 115.6 172.0 x 123.7 172.0 x 129.0 193.5 x 145.2 Ø 241.9 Ø 241.9

Variable

#88-385
0.25X 14.4 x 10.8 19.2 x 14.4 23.2 x 17.2 24.5 x 18.4 25.6 x 19.2 28.7 x 21.5 35.2 x 26.4 34.0 x 28.4 Ø 49.5

0.5X 7.2 x 5.4 9.6 x 7.2 11.6 x 8.6 12.2 x 9.2 12.8 x 9.6 14.3 x 10.7 17.6 x 13.2 17.0 x 14.2 Ø 22.0

#88-386
0.5X 7.2 x 5.4 9.6 x 7.2 11.6 x 8.6 12.2 x 9.2 12.8 x 9.6 14.3 x 10.7 17.6 x 13.2 17.0 x 14.2 Ø 22.0

1.0X 3.6 x 2.7 4.8 x 3.6 5.8 x 4.3 6.1 x 4.6 6.4 x 4.8 7.2 x 5.4 8.8 x 6.6 8.5 x 7.1 Ø 11.0

#88-387
1.0X 3.6 x 2.7 4.8 x 3.6 5.8 x 4.3 6.1 x 4.6 6.4 x 4.8 7.2 x 5.4 8.8 x 6.6 8.5 x 7.1 Ø 11.0

3.0X 1.2 x 0.9 1.6 x 1.2 1.9 x 1.4 2.0 x 1.5 2.1 x 1.6 2.4 x 1.8 2.9 x 2.2 2.8 x 2.4 Ø 3.7

請下載愛特蒙特光學的TECHSPEC® 鏡頭資料工作表，以快速瞭解專為協助您的成像系統挑選出適合鏡頭的關鍵因素。

• 調製轉換函數 (MTF)

• 畸變

• 景深

• 相對照度
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 Techspec® 遠心鏡頭選擇指南

Stock
No. Magnification f/# Typical Telecentricity 

@ 588nm (°)
Typical Distortion
@ 588nm (%) 

Working Distance 
(mm) Lens Mount Dimensions

(Max Dia x L) (mm) 
Easy 

Modifications* Comments* Abbreviations Key*

#55-349 0.25X f/6 - f/22 <0.040 <0.400 161-186 C-Mount 79.0 x 196.3 FF, FA Focus, Iris
Compact:
Compact Form Factor

FA:
Fixed Aperture

FF:
Fixed Focus

FMag:
Fixed Magnification

Focus:
Focusable, Working
Distance Range

HR:
High Resolution

In-Line:
In-Line Illumination

Iris:
Variable Iris

LF:
Large Format, Covers up
to 30mm Sensor Diagonal

Mag:
Magnification Adjustment

Vari-Mag:
Variable Magnification
Range

WD:
Working Distance

#56-676 0.25X f/6 - f/22 <0.035 <0.040 160 C-Mount 48.0 x 158.0 WD HR, Iris

#63-073 0.2X f/6 - f/22 <0.055 <0.150 164 C-Mount 60.0 x 188.0 WD HR, Iris

#34-016 0.191X f/11 - f/22 <0.1 <0.11 221 C-Mount 150 x 292.1 WD, FA TitanTL, Iris

#34-005 0.184X f/8 - f/22 <0.1 <0.05 110 C-Mount 79 x 145.5 WD, FA TitanTL, Iris

#58-258 0.18X f/6 - f/22 <0.040 <0.045 161-186 C-Mount 79.0 x 196.3 FF, FA Focus, Iris

#56-675 0.16X f/6 - f/22 <0.030 <0.015 175 C-Mount 65.0 x 191.0 WD HR, Iris

#34-000 0.151X f/8 - f/16 <0.1 <0.04 111 C-Mount 79 x 138.6 WD, FA TitanTL, Iris

#34-011 0.136X f/11 - f/22 <0.1 <0.13 223 C-Mount 150 x 267.9 WD, FA TitanTL, Iris

#55-348 0.13X f/6 - f/22 <0.028 <0.025 132-182 C-Mount 110.0 x 200.0 FF, FA Focus, Iris

#34-017 0.124X f/11 - f/22 <0.1 <0.07 284 C-Mount 208 x 429.6 WD, FA TitanTL, Iris

#34-018 0.093X f/11 - f/22 <0.1 <0.04 374 C-Mount 266 x 560.5 WD, FA TitanTL, Iris

#34-006 0.093X f/8 - f/22 <0.1 <0.10 222 C-Mount 150 x 251.7 WD, FA TitanTL, Iris

#58-259 0.09X f/6 - f/22 <0.028 <0.020 132-182 C-Mount 110.0 x 200.0 FF, FA Focus, Iris

#34-012 0.088X f/11 - f/22 <0.1 <0.05 286 C-Mount 208 x 405.8 WD, FA TitanTL, Iris

#56-948 0.08X f/6 - f/22 <0.018 <0.400 170-220 C-Mount 160.0 x 277.2 FF, FA Focus, Iris

#34-001 0.077X f/8 - f/16 <0.1 <0.19 224 C-Mount 150 x 244.8 WD, FA TitanTL, Iris

#34-013 0.066X f/11 - f/22 <0.1 <0.05 377 C-Mount 266 x 536.3 WD, FA TitanTL, Iris

#58-260 0.064X f/6 - f/22 <0.018 <0.200 170-220 C-Mount 160.0 x 277.2 FF, FA Focus, Iris

#34-007 0.060X f/8 - f/22 <0.1 <0.08 284 C-Mount 208 x 389.9 WD, FA TitanTL, Iris

#34-002 0.050X f/8 - f/16 <0.1 <0.03 287 C-Mount 208 x 383.1 WD, FA TitanTL, Iris

#34-008 0.045X f/8 - f/22 <0.1 <0.05 374 C-Mount 266 x 520.1 WD, FA TitanTL, Iris

#34-003 0.037X f/8 - f/16 <0.1 <0.09 379 C-Mount 266 x 525.9 WD, FA TitanTL, Iris

Variable

#88-385 0.25X
0.5X f/6 - f/22 <0.070 <0.080 145.0

100.1 C-Mount 65.0 x 177.9 FA, FMag HR, Vari-Mag, Iris

#88-386 0.5X
1.0X f/6 - f/22 <0.020 <0.020 115

100 C-Mount 50.8 x 175.5 FA, FMag HR, Vari-Mag, Iris

#88-387 1.0X
3.0X f/6 - f/22 <0.035 <0.050 71.6

50.3 C-Mount 48.0 x 90.1
48.0 x 153.7 FA, FMag HR, Vari-Mag, Iris

技術說明

為何選擇遠心鏡頭?

所有人每天都會產生透視誤差(亦稱為視差)。該現象也會出現在傳統成像系統中，在這些系統內，物件的放大倍率隨物件離鏡頭的距離而改變。遠心

鏡頭以光學方式對該誤差進行了修正，物件藉此可保持相同的放大倍率，而與其空間位置無關。

設置 定焦鏡頭 遠心鏡頭

ObjectNon-Telecentric
Region

F-STOP

FOCUS

定焦鏡頭與所產生的影像

Telecentric
Region

Non-Telecentric
Region

Object

F-STO
P

FO
C

U
S

F-STOP

FOCUS

遠心鏡頭與所產生的影像
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www.edmundoptics.com.tw/telecentrics

SINGAPORE: +65-6273-6644

KOREA: +82-2-769-4600

CHINA: +86-0755-2967-5435

TAIWAN: +886-4-22936309 

    VariMagTL 遠心鏡頭

C
4.0

Filter Thread

C-Mount

B

A

C

B

A

Filter Thread

4.0

C-Mount

VariMagTL™ Telecentric LensVariMagTL™ Non-Telecentric Lens

Units: mm Units: mm

規格 *Horizontal on 2/3" sensor
Lens Mag WD (mm) FOV (mm)* Lens Mag WD (mm) FOV (mm)* Lens Mag WD (mm) FOV (mm)* Lens Mag WD (mm)  FOV (mm)* Lens Mag WD (mm) FOV (mm)*

0.15X - 
0.5X
Non-

Telecentric
Version

0.15X 179.8 58.7
0.5X - 
1.0X
Non-

Telecentric
Version

0.5X 100.1 17.6
0.25X - 
0.50X

Telecentric
Version

0.25X 145.0 35.2
0.5X - 
1.0X

Telecentric
Version

0.5X 115.0 17.6
1.0X - 
3.0X

Telecentric
Version

1.0X 71.6 8.8
0.2X 133.5 44 0.6X 87.4 14.67 0.30X 124.5 29.3 0.6X 106.0 14.67 1.5X 61.0 5.87
0.3X 87.3 29.3 0.7X 78.3 12.6 0.35X 112.0 25.1 0.7X 102.0 12.6 2.0X 55.6 4.4
0.4X 64 22 0.8X 71.3 11 0.40X 104.0 22.0 0.8X 100.0 11.0 2.5X 52.4 3.5
0.5X 50 17.6 0.9X 65.8 9.78 0.45X 100.2 19.6 0.9X 100.0 9.78 3.0X 50.3 2.93

– – – 1.0X 61.5 8.8 0.50X 100.1 17.6 1.0X 100.0 8.8 – – –

• 可調整視場

• 使用可變光圈來控制光通量

• 提供固定版本與遠心版本
TECHSPEC® VariMagTL 遠心鏡頭專為可能需要不斷調整系統視場

的應用而設。每一種鏡頭都提供一個範圍的放大倍率，使用者可

以進行調整或使用固定螺釘進行鎖定。藉由覆蓋範圍高達2/3"尺寸
的傳感器，這些遠心鏡頭具有與C接環相容的緊湊型設計，可用

於輕鬆進行系統整合。TECHSPEC®  VariMagTL 遠心鏡頭還包括可

調整光圈，以控制光通量並改善成像品質。這些鏡頭非常適合在

半導體或電子裝置及工廠自動化應用中使用。注意：我們還會提

供客製的固定放大倍率版本，以滿足批量需求。請與技術支援聯

絡，以討論您的特定需求。

TECHSPEC® VariMagTL Non-Telecentric Lenses
Primary Magnification PMAG: 0.15X - 0.5X 0.5X - 1.0X
Maximum Camera Sensor Format: 2/3" 2/3"†

Field of View, 2/3" Sensor: 58.7 - 17.6mm 17.6 - 8.8mm
Working Distance: 179.8 - 50.0mm 100.1 - 61.5mm
Resolution: 75 lp/mm @ >20% >75 lp/mm @ >20%
Aperture (f/#): f/4 - f/22 f/4 - f/22
Typical Distortion @ 588nm: <0.1% <0.1%
Filter Thread: M25.5 x 0.5 M25.5 x 0.5
Lens Mount: C-Mount C-Mount
Front Diameter (A): 32mm 300mm
Rear Diameter (B): 32mm 30mm
Length (C): 59.5mm 56.11 - 75.45mm
Stock No. #87-536 #87-535
0.5X Fixed Stock No. N/A #87-531
0.75X Fixed Stock No. N/A #87-532
1.0X Fixed Stock No. N/A #87-533

†Can be used up to 1" from ~0.65X - 1.0X

TECHSPEC® VariMagTL Telecentric Lens
Primary Magnification PMAG: 0.25X - 0.5X 0.5X - 1.0X 1.0X - 3.0X
Maximum Camera Sensor Format: 2/3" 2/3" 2/3"
Field of View, 2/3" Sensor: 35.2 - 17.6mm 17.6 - 8.8mm 8.8 - 2.93mm
Working Distance: 145 - 100.1mm 115 - 100mm 71.6 - 50.3mm
Resolution: 75 lp/mm @ >20% 75 lp/mm @ >20% 75 lp/mm @ >20%
Aperture (f/#): f/6 - Closed f/6 - Closed f/6 - Closed
Typical Telecentricity @ 588nm: <0.070° <0.020° <0.035°
Typical Distortion @ 588nm: <0.080% <0.020% <0.050%
Filter Thread: M62 x 0.75 M40.5 x 0.5 M30.5 x 0.5
Lens Mount: C-Mount C-Mount C-Mount
Front Diameter (A): 65mm 42mm 33.7mm
Rear Diameter (B): 51mm 42mm 48.5mm
Length (C): 177.9mm 175.48mm 90.1 - 153.7mm
Stock No. #88-385 #88-386 #88-387
Replacement 2X - 3X Adapter N/A N/A #89-409

**Includes Adapter to Change from 1.0X - 2.0X to 2.0X - 3.0X


